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L82M, L82C -

Mikronebel- und Normalnebeloler

.9) NORGREN

Excelon® Plus Modulsystem

> Anschluss: 1/4" & 3/8"
(ISO G/PTF)

> Excelon® Plus erlaubt
direkten Leitungseinbau
oder modulare
Installation mit anderen
Excelon® Plus Produkten

> Nahezu gleiches
Verhdltnis Luft/
Ol Gber weiten
Durchflussbereich

> Behdlter mit zweifacher
Sicherheitsarretierung

> Metallbehdlter mit
Prisma-Sichtglas

> Leichtgewichtiger
Polycarbonatbehdlter
mit Behdlterschutz

> Rundum-Einsicht (360°)
in den Schaudom

> Auswahl zweier
Olersysteme

Technische Merkmale

Betriebsmedium:

Druckluft

Max. Betriebsdruck:
Kunststoffbehdalter mit Behdalter-
schutz: 10 bar (145 psi)
Metallbehdlter: 17 bar (246 psi)
Anschluss:

G1/4 G3/8,1/4 PTF, 3/8 PTF

Durchfluss:

L82C: 26 dm?3/s (Anschluss 1/4")
L.82C: 24 dm3/s (Anschluss 3/8")
L82M: 22 dm?3/s (Anschluss 1/4")
L82M: 21 dm3/s (Anschluss 3/8")
bei Betriebsdruck 6,3 (?1psi) und
bei einem Druckabfall von O,5bar
(7:25psi).

Mindestdurchfluss:
Normalnebelsler L82C: 0,5 dm3/s
Mikronebeldler L82M: 1,2 dm?3/s

Technische Daten L82—Standard Ausfihrung

Symbol Anschluss

<>

Gl/4
G3/8
G/t
G3/8
Gl/4
G3/8
G/t
G3/8

Typenschlissel

Umgebungs/Medientemperatur:

Polycarbonatbehdlter mit Be-
hdlterschutz:

<10 ... +60°C (+14 ... +140°F)
Metall-Behdlter:
-20 ... +65°C (-4 ... +149°F)

Um das Einfrieren zu vermeiden,
muss die Druckluft unter +2°C

(+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Ausfihrung Behdlter Gewicht
(kg)
Mikronebel Polycarbonat mit Behdlterschutz 0,22
Mikronebel Polycarbonat mit Behdlterschutz 0,22
Mikronebel Metall mit Sichtglas 0,40
Mikronebel Metall mit Sichtglas 0,40
Normalnebel Polycarbonat mit Behdlterschutz 0,20
Normalnebel Polycarbonat mit Behdlterschutz 0,20
Normalnebel Metall mit Sichtglas 0,40
Normalnebel Metall mit Sichtglas 0,40

L82% - % %P -E %N

| >

Material:

Kunststoffbehdalter : PC trans-
parent mit Schutzabdeckung
aus PP

Metallbehdlter : Zink-Druckguss
mit Prisma-Sichtglas aus PA
Gehdausekappe: ABS
Schaudom: transparentes PA
Behdlter

O-Ring: Chloropren
Dichtungen: NBR

Typ

L82M-2GP-EPN
L82M-3GP-EPN
L82M-2GP-EDN
L82M-3GP-EDN
L82C-2GP-EPN

L.82C-3GP-EPN

L.82C-2GP-EDN
L82C-3GP-EDN

Typ Kennung > Behdlter Kennung
Normalnebeldler c Metall mit Sichtglas D
Mikronebeloler M Kunststoff mit Schutzkorb P
Anschluss Kennung (Standard)
/4" 2 <
3/8" 3
Gewinde Kennung
PTF A
I1SO G (Standard) G
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Durchflusscharakteristik
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Zubehor

Universal-
Befestigungswinkel

Seite 4
820024-50KIT

Verteilerblock
3/8" PTF

Seite 4
820028-50KIT

Anschlussflansch mit DS-
Interface 18D Druckschalter

Seite 5
0523109000000000

). NORGREN

Quikclamp®

Seite 4
820014-51KIT

Verteilerblock
G3/8

Seite 4
820028-53KIT

Druckschalter 18D
(0,5... 8 bar) *1)

Seite5
0881300

Quikclamp® Anschlussblock
mit Befestigungswinkel 1/4 PTFI

Seite 4 Seite 4
820014-52KIT 820016-50KIT

Digitaler Druckschalter 51D
(-1...10 bar) *2)

n
L

Seite 5 ‘; :

0860810

—

*1) Mit Flanschanschluss. Fur weitere Schaltdruckbereiche siehe Datenblatt 5.11.001

*2) FUr weitere Schaltdruckbereiche siehe Datenblatt 5.11.385

Gewindeflansch
1/4 PTF

Seite 5
820015-02KIT

Zubehor

Behdlter fir Oler
(Polycarbonat mit Schutz
ohne Ablass)

820025-52KIT

Gewindeflansch
3/8 PTF

Seite 5
820015-03KIT

Behdlter fir Oler

(Metall mit Sichtglas ohne

Ablass)

820003-52KIT

Gewindeflansch
G1/4 G3/8

Seite 5 Seite 5
820015-08KIT 820015-09KIT

Oler-Schaudom

.
A ﬁ.,/), \
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Mikronebel (rot) 840055-50KIT
Normalnebel (grin) ~ 840055-51KIT

4
Z

-
o

Gewindeflansch

Anschlussblock
G1/4

Seite 4
820016-51KIT
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Abmessungen Abmessungen in mm
Projection/First angle
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# Benotigter Mindestabstand fur den
Behdlteraustausch
(1] Anschlusse 1/4", 3/8" (ISO G/PTF)
[2] Kunststoffbehdlter mit Behdlterschutzb
[3] Metallbehslter mit Sichtglas
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Zubehor Abmessungen in mm
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Anschlussflansch mit DS-Interface 18D

O

Anschlussflansch mit DS-Interface 18D
und montiertem 18D Druckschalter

i

57

|
©

e

18D Druckschalter
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Gewindeflansch

Abmessungen in mm
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51D Digitaler Druckschalter

Abmessungen in mm
Projection/First angle

=

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschlieBlich in Druckluftsystemen zu
verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter

»Technische Merkmale/-Daten« aufgefUhrten Werte nicht Uber-
schritten werden.

Berucksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem
Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen,

in lebenserhaltenden oder anderen Systemen, die nicht in den
veroffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie
sich bitte direkt an Norgren Ltd.

G1/8

©

Ve

NG
T/
Il

;

(1] Schalter AUS 1, grune LED

[2] Schalter AUS 2, rote LED

(3] Staubdichter Schutz

Stecker M12 x1

(5] Einlass6ffnung

[é] Alternative Einlassdffnung G1/8 eingesteckt
Gewinde fur Befestigungsschraube

Durch Missbrauch, Verschlei3 oder Stérungen kdnnen in
Fluidsystemen verwendete Komponenten auf verschiedene
Arten versagen. Systemauslegern wird dringend empfohlen, die
Stérungsarten aller in Hydrauliksystemen verwendeten Kompo-
nententeile zu bericksichtigen und ausreichende Sicherheits-
vorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie
Beschadigungen der Gerdte im Falle einer solchen Stérung zu
verhindern. Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise
fUr den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn
der Stérungsschutz nicht ausreichend gewdhrleistet ist.
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