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Betriebsmedium:
Gefilterte, geölte oder ungeölte
Druckluft

Wirkungsweise:
Kolbenschieber mit
Weichdichtung, direkt gesteuert

Einbaulage:
Beliebig

Anschluß:
G 1/4 & G 1/2

Betriebsdruck:
16 bar (232 psi) max 
Details siehe Tabelle unten

Durchflußrichtung:
Beliebig

Durchfluss:
siehe Tabelle unten

Umgebungs-/Mediums- 
temperatur:
-10° ... +60°C (+14° ... +140°F)
Um das Einfrieren der Teile zu
vermeiden, muss die Druckluft
unter +2°C (+35°F) frei 
von Feuchtigkeit sein. Bei 
Freiluftmontage
alle Anschlüsse vor Eindringen
von Feuchtigkeit schützen.

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium
Dichtungen: NBR

Technical features

3/2-Wege direkt betätigte Pneumatikventile
Symbol Anschluß Betätigung/

Rückstellung
Durchfluss  
(l/min)

Betriebsdruck (bar) Steuerdruck
(bar)

Gewicht 
(kg)

Zeichnung
Nr.

Typ

2 1012

1 3

G1/4 Druckluft/Luftfeder 1200 1 ... 16 1,5 ... 16 *1) 0,28 1 4021330 *2)

G1/2 Druckluft/Luftfeder 3000 1,5 ... 16 1,5 ... 16 *1) 0,55 1 4022030 *2)

2 1012

1 3

G1/4 Druckluft/Druckluft 1200 0 ... 16 1,5 ... 16 0,28 2 4021430 *3)

G1/2 Druckluft/Druckluft 3000 0 ... 16 1,5 ... 16 0,56 2 4022130 *3)

2 1012

1 3

G1/4 Druckluft/Feder 1200 0 ... 16 2,5 ... 16 0,28 3 4021331 *3)

G1/2 Druckluft/Feder 3000 0 ... 16 2,5 ... 16 0,56 3 4022031 *3)

5/2-Wege direkt betätigte Pneumatikventile
Symbol Anschluß Betätigung/

Rückstellung
Durchfluss  
(l/min)

Betriebsdruck (bar) Steuerdruck
(bar)

Gewicht 
(kg)

Zeichnung
Nr.

Typ

1214 24

15 3

G1/4 Druckluft/Luftfeder 1200 1 ... 16 1,5 ... 16 *1) 0,36 4 4031330 *3)

G1/2 Druckluft/Luftfeder 3000 2 ... 16 1,5 ... 16 *1) 0,63 4 4032030 *4) 

1214 24

15 3

G1/4 Druckluft/Druckluft 1200 0 ... 16 1,5 ... 16 0,49 5 4031430 *4)

G1/2 Druckluft/Druckluft 3000 0 ... 16 1,5 ... 16 0,76 5 4032130 *4)

1214 24

15 3

G1/4 Druckluft/Feder 1200 0 ... 16 2,5 ... 16 0,49 6 4031331 *4)

G1/2 Druckluft/Feder 3000 0 ... 16 2,5 ... 16 0,76 6 4032031 *4)

*1) Der Steuerdruck muß ≥ als der jeweilige Betriebsdruck sein, mindestens jedoch 1,5 bar 
*2) Anschluß 3 nicht drosselbar 
*3) Anschluß 3 drosselbar 
*4) Anschluß 3 und 5 drosselbar

40200, 40300, 3/2 und 5/2 
Pneumatisch betätigte Kolbenschieberventile 
(Weichdichtung)
—	Anschluss: G1/4, G1/2

—	Hoher Durchfluss bei 
kompaktem Design

—	Bewährtes 
Dichtungssystem, 
wartungsfrei

—	Für Grobvakuum 
geeignet, außer Typ: 
4021330, 4022030, 
4031330, 4032030
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 40˙˙˙˙˙

Zubehör
Schalldämpfer *1)

Seite 4

Entlüftungsschutz*2)

Seite 4

M/S2 (G1/4) 0613422 (G1/4) 

M/S4 (G1/2) 0613423 (G1/2) 

*1) Nicht für Freiluftmontage geeignet 
*2) Für Freiluftmontage geeignet, Öffnungsdruck ~ 0,2 bar

Typenschlüssel

Funktion Kennung

3/2 - Wegeventil 2

5/2 - Wegeventil 3

Anschluss -
Betätigung/Rückstellung

Kennung

G1/4 - Druckluft/Luftfeder 1330

G1/2 - Druckluft/Luftfeder 2030

G1/4 - Druckluft/Druckluft 1430

G1/2 - Druckluft/Druckluft 2130

G1/4 - Druckluft/Luftfeder 1331

G1/2 - Druckluft/Luftfeder 2031
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Abmesungen

No. A B C D E F ø G H J K K1 L L1 M N U V W X Typ

1 G1/4 75 55 30 20,5 — 5,5 41 17 10 — 40,5 — 5 — 24 40 52 — 4021300

1 G1/2 103 65 35 25,5 — 7 46 — — 46 — 25,5 2,4 — 33 41 53 — 4022030

2 G1/4 106 55 30 20,5 — 5,5 41 17 10 — 41,5 — 5 — 24 41 53 — 4021430

2 G1/2 115 65 35 25,5 — 7 46 — — 46 – 25,5 2,4 — 33 41 55 — 4022130

3 G1/4 115 55 30 20,5 G1/4 5,5 41 17 10 – 41,5 – 5 — 24 41 53 — 4021331

3 G1/2 124 65 35 25,5 G1/4 7 46 — — 46 — 25,5 — — 33 41 55 — 4022031

4 G1/4 99 55 30 20,5 — 7 40 — 67 — 27 — 2,5 2,5 24 40 52 — 4031330

4 G1/2 131 65 35 25,5 — 7 46 — 46 — 55 — 2 1,2 33 38,5 51,5 14 4032030

5 G1/4 134 55 30 20,5 G1/8 7 40 — 67 — 30 — 2,5 2,5 24 40 55 — 4031430

5 G1/2 143 65 35 25,5 G1/8 7 46 — 46 — 55 — 2 1,2 33 38,5 51,5 14 4032130

6 G1/4 143 55 30 20,5 — 7 40 — 67 — 30 — 2,5 2,5 24 43 55 — 4031331

6 G1/2 152 65 35 25,5 — 7 46 — 46 — 55 — 2 1,2 33 38,5 51,5 14 4032031
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Projection/First angle
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Schalldämpfer 
Typ: M/S2, M/S4

Entlüftungsschutz 
Typ: 0 613422, 0613423

B Geeignet für G C Ø D Gewicht (g) Typ

1/4” G1/4 10 26,5 21 5 0613422

1/2” G1/2 12 33,5 29 11 0613423

ø
 D

C

G

B

26,5

10

ø
 2

1

1/
4”

B G C Ø D Gewicht (g) Typ

G1/4 7 35,5 15,5 2,9 M/S2

G1/2 12 67 23 11,5 M/S4

Abmesungen in mm 
Projection/First angle

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu 
verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische 
Merkmale/-Daten« aufgeführten Werte nicht überschritten werden. 
Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor 
dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, 
in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den 
veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich 
bitte direkt an Norgren.
Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in 
Pneumatiksystemen verwendete Komponenten auf verschiedene 
Arten versagen.

Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller 
in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berück-
sichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um 
Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im 
Falle einer solchen Störung zu verhindern. 
Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den End-
benutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungs-
schutz nicht ausreichend gewährleistet ist. 

Sicherheitshinweise


