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VHLA, 4/2und 4/3
Drehschieberventile

> Anschluss:G1/4..G1/2 > Hohe Durchflussrate
> Aluminium-Druckguss- > Leicht zu verstellender
Ausfihrung Drehhebel
geeignet fUr robuste > Schalttafeleinbau- e
Anwendungen Option . g
> Einrastende Mittel- 3
stellung | Ll
Technische Merkmale
Betriebsmedium: Durchfluss: Weitere Ausfiihrungen auf Material:

Gefilterte, gedlte oder ungedlte
Druckluft

Anschluss:

G1/4,G3/8 und G1/2
Betriebsdruck:

0...97 bar (O ... 140 psi)

Technische Daten
Symbol Funktion

4 2 4/2

1 3 4/2
4 2 4/3 APB
Ci:[m 4/3 APB
1 '3 4/3 APB
4 2 4/3 COE
m 4/3 COE
13 4/3 COE

Achtung: Diese Ventile haben eine geringe Leckage. Ein APB-Ventil sollte in
sicherheitskritischen Anwendungen, wo ein Stellglied in einer mittleren Position
gehalten werden muss, nicht eingesetzt werden.

APB = Mittelstellung gesperrt

COE = Mittelstellung entlUftet

Ventilfunktion:

Typenschlissel

400 ... 3100 I/min
Umgebungs-/Mediums-
temperatur:

Anfrage:
NPT, G1/8, G3/4 und AnschlUsse
nach unten auf Anfrage

-5 ... +60°C (+23 ... +140°F)
Um das Einfrieren der Teile zu
vermeiden, muss die Druckluft
unter +2°C (+35°F) frei von

Gehduse und Deckel: Aluminium
Drehschieber: Zink

Hebel: Stahl, POM

Mutter: Stahl

Dichtungen: NBR

Feuchtigkeit sein.

Durchfluss Anschluss Gewicht Zeichnung Typ

(I/min) (kg) Nr.

400 G1/4 0,28 1 VHLA202-02G
1100 G3/8 042 2 VHLA302-03G
3100 G1/2 11 3 VHLA402-04G
400 G1/4 0,28 1 VHLA200-02G
1100 G3/8 042 2 VHLA300-03G
3100 G1/2 11 3 VHLA400-04G
400 G1/4 0,28 1 VHLA201-02G
1100 G3/8 0,42 2 VHLA301-03G
3100 G1/2 11 3 VHLA401-04G

Installation:

VHLAXO%-0%xG

Der Luftdruck sollte nur an Anschluss 1 angeliegen, da sonst Leckagen auftre-
ten - d.h. rickwartige Portierung wird nicht empfohlen.

Ein Schalldampfer sollte in der Entliftung angebracht werden, insbesondere
bei Anwendungen, wo Staub vorhanden ist.

GréBe Kennung <« » Anschluss Kennung
1/4" (400 I/min) 2 " )
3/8" (1100 I/min) 3 3/8 3
1/2" (3100 I/min) 4 1/2 4
Funktion Kennung <
4/3-Wege, APB (o]
4/3-Wege, COE 1
4/2-Wege 2
Zubehor
Ventilserie Mutter
Seite 2
VHLA20.. VHLA-200N
VHLA30.. VHLA-300N
VHLAZO.. VHLA-400N
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Abmessungen
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Abmessung in mm
Projection/First angle

= ®

M40 x 1,5 51

~103 4‘%
" maax1s ‘ 40 | ;QS* s ﬂ\
‘ <|— — - £
[ °3 | @ e 1
15— - \ = ° g -
; = 3 0|9 i 7 : 0 8
! | Ed ‘ | N o
Ty} T I T - — —4 7I | |” -
Al el T F- - - ) N I W
Lo s 9L SRCREE : EPQE
o
©
[m]
<
~
a
@ M5OXW 64
ﬁg 03 I/l
48— -
X S b
‘ - aNV 8
T | | I
] ‘ [
- D=
G
[T Alle Anschlusse G1/4
[2] Alle Anschlusse G3/8
ey (3] Alle Anschlusse G1/2
o o
Mutter
BE $= KW  Gewicht Typ
M33x1,5 40 0,50 kg VHLA-200N
M40x15 50 0,75 kg VHLA-300N
MS50x15 55 1,00 kg VHLA-400N

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschlieBlich in Druckluftsystemen zu
verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische
Merkmale/-Daten« aufgefUhrten Werte nicht Uberschritten
werden.

BerUcksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor
dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen,
in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den
veroffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie
sich bitte direkt an Norgren.

Durch Missbrauch, Verschlei3 oder Storungen kénnen in Pneumatik-

systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten
versagen.

Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Stérungsarten aller
in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu bertck-
sichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um
Verletzungen von Personen sowie Beschddigungen der Gerdte im
Falle einer solchen Stérung zu verhindern.

Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise fur den End-
benutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Stérungs-
schutz nicht ausreichend gewdhrleistet ist.
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