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Oler (Edelstahl)

> Anschluss: 1/2 PTF

> Einsetzbarin
maritimier Umgebung,
in der &I- und
Gasférderung, Chemie
sowie allgemeinen
Industrieanwendungen

> Edelstahlausfihrung
entsprechend NACE *

* National Association of Corrosion
Engineers Prifung von Ausristungen
fUr Einsatze in der Ol-Industrie, spe-
ziell auf Bestandigkeit gegen Sulfide
und Korrosion.
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Technische Merkmale
Betriebsmedium:
Druckluft

Max. Betriebsdruck:

17 bar max (246 psi)

Startpunkt:

1,7 dm?3/s bei 6,3 bar (51 psi)
Anschluss:

1/2 PTF

Technische Daten, Standard Ausfiihrung

Symbol Anschluss

Durchfluss

Gewicht Typ

) (dm®/s)  (kg)

1/2 PTF 48

<>

193 L22-400-OP8A

*1) Durchfluss bei 6,3 bar Primardruck und einer Druckdifferenz von 0,5 bar.

Durchflusscharakteristik
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Umgebungs/Mediums-
temperatur:

-20° ... +80°C (-4° ... +176 °F)
Um das Einfrieren der Teile zu
vermeiden, muss die Druckluft
unter +2°C (+35°F) frei von
Feuchtigkeit sein.

Zubehor

Befestigungswinkel

—

18-001-962

Material:
Gehduse & Behdlter: Edelstahl
Dichtungen: NBR

Reparatursatz

Reparatursatz

(®

22100

IMI
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Abmessungen
Befestigungswinkel

103

31

180 #

76

# Minimaler Abstand fur Behdlterwechsel

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschlieBlich in Druckluftsystemen zu verwenden.
Sie sind dort einzusetzen, wo die unter

»Technische Merkmale/-Daten« aufgeflihrten Werte nicht Uberschritten
werden.

Bericksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem
Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenser-
haltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den veroffentlichten
Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an
Norgren. Durch Missbrauch, Verschlei oder Stérungen kénnen in
Pneumatik systemen verwendete Komponenten auf verschiedene

Abmessungen in mm
Projection/First angle

=®

Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Stérungsarten aller
in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu bertck-

Yetitizemgen ausiemisonds SohierBstsividEhmnggeden Geffie, iomiralle
einer solchen Stérung zu verhindern.

Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise flir den End-
benutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Stérungs-
schutz nicht ausreichend gewahrleistet ist.
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