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| N |—| ALT Expertise in Proportionaltechnik
IO-Link Proportionalventile

Proportional-Druckregelventile
Prozess-Druckregelung

Proportional-Hochdruckregelung

Proportional-Durchflusssteuerung

Breakthrough Engineering
for a Better World

Norgren ist Teil der britischen IMI plc, eines global agierenden
Engineering-Konzerns, der innovative Lésungen fir die
Herausforderungen einer sich sténdig verdndernden Welt
entwickelt. Dabei liegt der Fokus immer darauf, entscheidenden
Mehrwert fur unsere Kunden zu schaffen - in attraktiven Mdrkten
und durch die besten Mitarbeiter.

Norgren blickt stolz auf eine lange Hochwertige Produkte von Norgren Unser Weltklasse-Portfolio fUr die Antriebs-
Geschichte in der Entwicklung innovativer steigern die Geschwindigkeit, Produktivitdt, und Fluidtechnik beinhaltet Produkte der
Losungen fur die Antriebs- und Fluidtechnik Zuverlassigkeit und Effizienz von Maschinen Marken Norgren, Buschjost, FAS, Herion,
zurick. Heute arbeiten wir in mehr als und Anlagen, generieren erhebliche Energie- Kloehn, Maxseal und Thompson Valves. Einzeln
50 Landern eng mit unseren Kunden und Kosteneinsparungen und senken die oder kombiniert zu einer kundenspezifischen
zusammen, um fur kritische Bereiche wie Gesamtbetriebskosten. Sie helfen unseren L6sung sind sie individuell auf die
Fabrikautomation und Material Handling, fir Kunden dabei, Fortschritt und Entwicklung Bedurfnisse unserer Kunden abgestimmt.

die Bahn- und Nutzfahrzeugtechnik sowie voranzutreiben, immer neue Ziele zu erreichen

fUr Prozesstechnik, Energy und Life Science und anspruchsvollste Probleme zu bewdltigen.

individuelle Technologien bereitzustellen.
Wir bieten Branchen-Know-how und
marktfUhrende Expertise, Ressourcen,
technische Intelligenz und eine weltweite
Support-Infrastruktur, um hochste
Projektanforderungen zu meistern.

nBreakthrough Engineering", auf das Sie sich verlassen kénnen
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Expertise in
Proportionaltechnik

Hochgeschwindig-
Proportionaltechnik ist unerldsslich, wenn Sie die keitsdruckregelung
(<80ms)

Flexibilitat benotigen, den Ausgangsdruck oder den
Durchfluss in einer Anwendung zu steuern. Dies kann
mit einfachen Programmierschritten erreicht werden.
Norgren bietet uniibertroffenes Fachwissen, um die
richtige L6sung fir Sie zu finden. Wahlen Sie aus
unserem umfangreichen Angebot an Proportionalventilen
- analog und digital, offener oder geschlossener : b
Regelkreis, Durchflusssteuerung oder Druckregelung. g B

Unsere Proportionalventile zur Druck- und Durchflusssteuerung basieren auf bewdhrten 7.
Schieber- und Sitzventil-Technologien. Im Gegensatz zu Wettbewerbsprodukten, die sich ok U
auf eine Losung mit mehreren Sitzventilen verlassen, bieten unsere Ventile eine echte
stufenlose Druck- oder Durchflussregelung. Das Ergebnis ist ein sanftes Ansprechen bei hohen
Geschwindigkeiten, geringe Gerduschentwicklung und eine lange, stérungsfreie Zyklusdauer.

Die integrierte digitale Elektronik gewdhrleistet maximale Flexibilitat und eine
einfache Abstimmung auf spezifische Anwendungsbedingungen. Selbstdiagnose,
optionale Digitalanzeigen und eine Vielzahl von Feldbusschnittstellen

sind die Vorteile des mikroprozessorgestitzten Designs.

Geschlossene Regelkreise werden durch die interne Rickmeldung
des Sensors redlisiert (Druckregelventile).

3
w
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» Umfassendes Sortiment fir alle Anwendungsanforderungen

» Sanftes, stufenloses Ansprechverhalten fir bessere Auflosung
» Leise und zuverldssig durch indirekte Betdtigung
» Sehr genau konfigurierbar fir anwendungsspezifische Anforderungen

» Kurze Einrichtungszeit zur Steigerung der Produktivitat .
Anzeige von

Eingangssignal und
Ausgangsdruck

» Digitale Elektronik bietet vielfdltige Schnittstellenmaoglichkeiten

Erfahren Sie mehr auf
norgren.com

v 4 - IR = SN L\
Lebensmittelverarbeitung Hochgeschwindigkeits-Fillsteuerung Schwei3systemsteuerung
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IO-Link Proportionalventile

10-Link als weltweit standardisierte Schnittstelle
setzt bei der Vernetzung Maf3stébe in
der industriellen Automatisierung.

|O-Link ist die ideale Lésung fur eine kostengUnstige, effizientere und zuverldssigere Produktion.
|O-Link ermdglicht eine nahtlose Kommunikation und eine leistungsstarke Infrastruktur zur
Verwaltung von Daten in Ihrem Fertigungsprozess. Mit I0-Link konnen intelligente Gerate ihr
volles Potenzial ausschépfen und den Weg fur Industrie 4.0 in der Industrie-Automation ebnen.

VP23
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@ IO-Link

» Durchgdngige Diagnose- und Parameterinformationen. Benutzer kénnen
Gerateparameter Uber die Steuersoftware einstellen, was eine schnelle
Konfiguration und Inbetriebnahme ermaglicht

Erfahren Sie mehr auf

norgren.com

» Kein GuBerer Einfluss auf das Signal

» Keine Messwertverluste - Ubertragung erfolgt digital

» |O-Link-Werte werden digital vom Proportionalventil zur SPS Ubertragen.
Der Ubertragene Wert ist immer identisch mit dem gemessenen Wert.

» Gesamtkosteneinsparung mit |O-Link gegentber analogen Losungen

» Keine analogen zu digitalen Karten in der SPS

» Keine abgeschirmten Kabel



Proportional-Druckregelventile

VP50 IO-link

Digitales 3/2-Wege-Proportionalventil mit der bewdhrten
hartgedichteten Kolbenschiebertechnologie des VP50. Die |O-Link-
Kommunikation erméglicht sowohl die Steuerung als auch eine
detaillierte Rickmeldung an die Anwendung in Echtzeit.

).

Sollwertsignal: I0-Link

)

Istwertsignal: 1O-Link
Ausgangsdruck: O bis 2; O bis 6; O bis 10 bar

Linearitat: < 1% des Druckbereichs

Hysterese: < 1% des Druckbereichs

Schaltzeit: < 100 ms
(10 bis 90 % vom Ausgangsdruck; O, Liter Lastvolumen)

Leistungsaufnahme: < 1,0 Watt

Betriebsdruck: bis 14 bar (min. 2 bar Gber Ausgangsdruck)
Anschlisse: G1/4,1/4 NPT oder Anschlussplatte
Durchflussrate bis zu: 1.000 NI/min

Luftverbrauch: < 5 NI/min

» Temperaturbereich: O bis 50 °C

@ IO-Link

VP50 mit [O-Link

VP50

Drei-Wege-Proportionalventil mit geschlossenem Regelkreis und
hartgedichteter Kolbenschiebertechnologie. Ideal geeignet fur
industrielle Druckregelungsanwendungen, die hohe Durchflisse und

schnelle Schaltzeiten erfordern.

» Ausgangsdruck: O bis 2; O bis 6; O bis 10 bar

).

)

Linearitat: < 1% des Druckbereichs

Schaltzeit: < 80 ms

(10 bis 90 % vom Ausgangsdruck; 01 Liter Lastvolumen)

Leistungsaufnahme: < 1,0 Watt

Betriebsdruck: bis 14 bar
(min. 2 bar Gber Ausgangsdruck)

AnschlussgroBe: G1/4, 1/4 NPT oder Grundplattenmontage

Sollwertsignal: 4 bis 20 mA, O bis 10 V
Durchflussrate bis zu: 1400 NI/min
Luftverbrauch: < 5 NI/min

Schutzart: IP65

Temperaturbereich: O bis 50 °C
Hysterese: < 1% des Druckbereichs
Option ISO 2 Anschlussplatte verfigbar

Option Vakuumsteuerung verfigbar

VP50
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VP50 VP51
Kombination aus bewdhrter hartgedichteter Digitales Proportionalventil mit geschlossenem Regelkreis als
Kolbenschiebertechnologie und indirekter pneumatischer Erganzung der bewdhrten Schieber- und Vorsteuertechnik. Die
Betdtigung mit digitalem Display. Ideal geeignet fir industrielle digitale Schnittstelle erméglicht dem Endbenutzer die Anderung
Prozesssteuerungsanwendungen dank einfacher Installation aller Parameter, einschlieBlich Sprache, Druckbereich und
und Wartung. Ansprechverhalten. Ideal geeignet fir allgemeine industrielle

Druckregelungsanwendungen, die eine prdzise Anpassung erfordern,

’ um eine optimale Systemleistung und Qualitat zu gewdhrleisten.

Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zeigt
Eingangssignal und Ausgangsdruck in Echtzeit an

Ausgangsdruck: O bis 2; O bis 6; O bis 10 bar

Linearitat: < 1% des Druckbereichs

» Ausgangsdruck: O bis 6 bar

)

» AnschlussgroBe: G1/4, 1/4 NPT oder Grundplattenmontage
Durchflussrate bis zu: 1400 NI/min

)

Schaltzeit: < 80 ms

(10 bis 90 % vom Ausgangsdruck; 0,1 Liter Lastvolumen) » Luftverbrauch: < 5 NI/min

» Leistungsaufnahme: < 1,0 Watt » Schaltzeit: < 80 ms

» Betriebsdruck: bis 14 bar (10 bis 90 % vom Ausgangsdruck; 0,1 Liter Lastvolumen)
(min. 2 bar Gber Ausgangsdruck) » Temperaturbereich: O bis 50 °C

» AnschlussgroBe: G1/4,1/4 NPT oder Grundplattenmontage » Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zeigt

Eingangssignal und Ausgangsdruck in Echtzeit an

Eingangssignal: 4 bis 20 mA, O bis 10 V
Durchflussrate bis zu: 1.400 NI/min
Luftverbrauch: < 5 NI/min

Schutzart: IP65

Temperaturbereich: O bis 50 °C

Sprachoptionen

Wahlbare Druckeinheiten

StandardmaBig ausgeliefert mit 5-poligem M12x1 Steckverbinder

Passwortschutz

» Wahlbare Umkehrfunktion

Hysterese: < 1% des Druckbereichs

StandardmaBig geliefert mit 5-poligem M12x1 Steckverbinder

TR Y T e
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Drei-Wege-
Proportional-
Druckregelventil
mit geschlossenem
Regelkreis -

Serie VP23

VP23

Drei-Wege-Proportional-Druckregelventil mit geschlossenem
Regelkreis und mikroprozessorgesteuertem Sitzventil. Erhdltlich in
zwei GehdusegroBen ND8 und ND16. Die optionale Software VP-
Tool erméglicht dem Endanwender die Anderung von Parametern
wie Druckbereich, Sollwert, Reglereigenschaften. Optionale
Feldbus-Steuerungsmaglichkeit: Zweifarbige LED-Anzeige.

» Versorgungsdruck: bis zu 17 bar

» Ausgangsdruck: O bis 2; O bis 10; O bis 16 bar
» Versorgungsanschluss: G1/4 bis G3/4

» Sollwertsignal: 4 bis 20 mA; O bis 10 V oder Feldbus
» Ausgangssignal: 4 bis 20 mA und O bis 10 V
» Durchflussrate bis zu: 16.000 NI/min

» Luftverbrauch: < 4 NI/min

» Ansprechzeit: 100 ms

» Temperaturbereich: -5 bis +50 °C

» Linearitdt: < = 1% des Druckbereichs

» Hysterese: < + 0,5 % des Druckbereichs

» Wiederholgenauigkeit: < + 0,5 % des Druckbereichs

Proportionaltechnik 07

Drei-Wege-
Proportional-
Druckregelventil mit
offenem Regelkreis -
Serie VP40

VP40

Drei-Wege-Proportional-Druckregelventil mit offenem
Regelkreis und direkt betdtigtem Ventilsitz, angesteuert

Uber eine externe Ansteuerelektronik. AuBerst robust,

ideal geeignet fir mobile Anwendungen/Anwendungen in
Fahrzeugen. Option zur Integration der Ansteuerungselektronik
des Leistungsverstarkers/in den Magnetstecker.

);

Ausgangsdruck: O bis 2; O bis 6; O bis 10 bar

» Linearittt: < 1% des Druckbereichs

Schaltzeit: < 80 ms
(10 bis 90 % vom Ausgangsdruck; O,1 Liter Lastvolumen)

);

Leistungsaufnahme: < 1,0 Watt

Betriebsdruck: bis 14 bar
(min. 2 bar Gber Ausgangsdruck)

AnschlussgroBe: G1/4, 1/4 NPT oder Grundplattenmontage
Sollwertsignal: 4 bis 20 mA, O bis 10 V

Durchflussrate bis zu: 1400 NI/min

Luftverbrauch: < 5 NI/min

Schutzart: IP65

Temperaturbereich: O bis 50 °C

Hysterese: < 1% des Druckbereichs

Option ISO 2 Anschlussplatte verfugbar

Option Vakuumsteuerung verfigbar
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Erfahren Sie mehr auf
norgren.com

Miniatur-
Proportionalventil -
Serie VP12

Proportionalventil mit
geringer Leistung -
VP10 / 100X Serie

VP12 VP10/100X

Miniatur-Proportional-Strom-zu-Druck- und Spannungs-Druck- Proportionale Strom/Druck- und Spannungs/Druck-Wandler

Wandler. Mit bewdhrter Niederwatt-Vorsteuertechnologie. mit geringer Leistung. Zuverldssige, robuste Steuerung

Geeignet fUr Anwendungen, bei denen die Einbaumal3e zahlen. mit offenem Regelkreis. ATEX-zertifizierte Gerdte sind als
eigensichere Gerdte erhdiltlich. Geeignet fur Industrie- und

» Versorgungsdruck: 10 bar Prozesssteuerungsanwendungen.

» Ausgangsdruck: 0,2 bis 8,0 bar » Versorgungsdruck: 13 bar

» Ausgangsdruck: 0,2 bis 8,0 bar

» Versorgungsanschluss: G1/4 oder 1/4 NPT
» Eingangssignal: 4 bis 20 mA, O bis 10V

» Durchflussrate bis zu: 300 NI/min

» Luftverbrauch: < 9,0 NI/min

» Schutzart: IP65

» AnschlussgroBe: G1/8 oder 1/8 NPT oder Grundplattenmontage
» Eingangssignal: 4 bis 20 mA, O bis 10V

» Durchflussrate bis zu: 200 NI/min

» Luftverbrauch: < 3,0 NI/min

» Schutzart: P20

» Reaktionszeit: < 0,5 Sekunden

» Temperaturbereich: O bis +60 °C » Reaktionszeit: < 0,5 Sekunden

» Linearitdt: < 1,5 % des Druckbereichs

» Temperaturbereich: -40 bis +85 °C

» Hysterese: <10 % des Druckbereichs » Linearitat: < 0,5 % des Druckbereichs

> Leistungsaufnahme: <10 Watt » Hysterese: < 0,5 % des Druckbereichs

» Leistungsaufnahme: < 1,0 Watt



Prozess-Druckregelung

Typ 140 Fail Safe

Proportionaler Strom-Druck-Wandler mit
geschlossenem Regelkreis, eigensicher

mit ATEX-, FM- und CSA-Zulassungen.
Ausfallsicherer Betrieb, so dass bei

einem Ausfall des Steuersignals der
Ausgangsdruck auf Null fallt. Ideal geeignet
fUr Prozesssteuerungsanwendungen

in gefahrlichen Umgebungen, in denen
zertifizierte Produkte erforderlich sind.

» Versorgungsdruck: bis zu 10 bar
» Ausgangsdruckbereich: 0,2 bis 2 bar
» Versorgungsanschluss: G1/4 oder 1/4 NPT

);

Eingangssteuersignal: 4 bis 20 mA
Durchflussrate bis zu: 300 NI/min

Luftverbrauch: < 2,5 NI/min bei 50 %
Sollwertsignal

);

);

Reaktionszeit: < 1 Sekunde
Temperaturbereich: -40 bis +85 °C

Linearitat: Durchschnitt < 0,1 % des
Druckbereichs

)

Hysterese: Durchschnitt < 0,1 % des
Druckbereichs

»

);

»

Leistungsaufnahme: < 0,13 Watt
Zertifizierung ATEX, FM,CSA
Marine-Zulassungen: DNV-GL, BV

Typ 140
Fail Safe

4221S Fail Freeze

422IS Fail Freeze

Einzigartig als einziges ATEX-zertifizierts,
eigensicheres Fail-Freeze-Proportionalventil
der Welt erhdltlich; ATEX IS bedeutet, dass
dieses Gerdt sicher in explosionsgefdhrdeten
Umgebungen arbeiten und sogar fir die
Steuerung brennbarer Fluide wie Erdgas
oder Methan eingesetzt werden kann.

» Versorgungsdruck: 4 bar max.

» Ausgangsdruckbereich: 0,2 bis 1 bar

» Versorgungsanschluss: G1/4 oder 1/4 NPT
Sollwertsignal: 4 bis 20 mA
Durchflussrate bis zu: 250 NI/min

Schutzart: IP65 mit Entliftung
durch Abluftschlauch

Betriebstemperaturbereich: -10 bis +70 °C

).

)

).

Linearitdt: weniger als 0,5
% des Druckbereichs

Hysterese: weniger als 0,5
% des Druckbereichs

Leistungsaufnahme: < 0,15 Watt
Zertifiziert: ATEX IS

Optionen: gefasste Entliftung, Leitung etc.

Typ 220 Modular I/P Pilot

Der Typ 220 ist eine Pilottechnologie mit
extrem niedriger Leistung, die fir den Einsatz
in einer Vielzahl von kundenspezifischen
Pneumatiksystemen konzipiert wurde. Das
patentierte Design und der Betrieb dieses
Open-Loop-Piloten bedeutet, dass das
Ventil einen Druck von mehr als 1 bar genau
regeln kann, bei einer Leistung von nur 6
Milliwatt. Diese extrem niedrige Leistung
macht die Technologie leicht zertifizierbar
und ermaglicht den Entwicklern eine
groBere Flexibilitat bei der Entwicklung der
elektrischen Parameter ihrer Systeme.

» Versorgungsdruck: 10 bar max.
» Ausgangsdruckbereich: O bis 1hbar

),

Sollwertsignal: O bis 1,7 mA
» Antwort: < 650 ms
» Temperaturbereich: -40 bis +85 °C

)]

Temperaturempfindlichkeit:
< 0,2 % des Druckbereichs/ °C

M

Linearit&t: weniger als 2,0 % des
Druckbereichs

Hysterese: weniger als 0,35 % des
Druckbereichs

Luftverbrauch: < 1.5 NI/min

<

Leistungsaufnahme: < 6 Milliwatt

Basisausfihrung: systemspezifisch

Elektrische AnschlUsse: systemspezifisch

Typ 220
Modular I/P
Pilot
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Proportional-Hochdruckregelung

Proportional-Druckregelventil Domdruckregler

Dreiwege-Proportionalventile mit geschlossenem Regelkreis und Domdruckregler regeln den Ausgangsdruck Uber einen Bereich von
integriertem 25-Mikron-Filter, die typischerweise zur Steuerung unterschiedlichen Eingangsdricken und Durchflissen. Die Kraft

des Steuerdrucks bei Hochdruck-Domdruckreglern verwendet wird durch den Druck im Dom des Reglers auf das Steuerelement
werden. Ideal geeignet zur Regelung des Drucks an PET-Blasanlagen (Membrane oder Kolben) ausgetbt. Der Steuerdruck kann von einem
und zur Gasdruckregelung an Laserschneidmaschinen. Bewdhrte Proportionalventil oder einem kleinen federbelasteten Regler mit
Technologie, kompatibel mit den meisten gdngigen Industriegasen. geringem Durchfluss zugefihrt werden.

» Besonders geeignet fur Anwendungen mit hohem Durchfluss

» AnschlussgroBe: 1/4" oder mit direktem
Flanschanschluss am Domdruckregler

» Druckbereich: bis 420 bar
» Temperaturbereich: -20 bis +80 °C
» Steuersignal: 4-20 mA oder 0-10V

» Kann mit einem Proportionalventil ferngesteuert werden
» AnschlussgroBen: 3/8" bis 3"

» Druckbereich: 100 bis 420 bar

» Durchflussmenge: bis zu 10.000 Nm?/h

» Temperaturbereich: -20 bis +80 °C

» Interner Regelkreis

Gehduse: Messing oder Alumini . !
» \ehause. Messing oder Aluminium » Gehduse: Aluminium, Messing oder Edelstahl

Proportional-
Druckregelventil

Gerdtetemperatur Domdruckregler

-40 bis 150 °C

Ausgangsdruck;
0,5 bis 300 bar

AnschlussgroBen:
1" bis 4"
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Proportional-Durchflussregelung

VP605/3 82880

Proportional-Durchflussregelventil mit of fenem Regelkreis. Direkt 2/2-Wege Proportional-Motorregelventil mit of fenem oder
betdtigter Schieber mit mikroprozessorgesteuerter Lagekontrolle. geschlossenen Regelkreis, das den Mediendurchfluss Gber rotierende
Geschlossener Kreislauf auf Anfrage. Ausgezeichnete Regelung Keramikscheiben steuert. Geeignet fur den Einsatz mit FlUssigkeiten
der Mittelstellung (sehr geringe Uberlappung). Die optionale oder Gasen bis zu Vakuum. Der Motor kann entweder als DC-
Software VP-Tool erméglicht dem Endanwender die Anderung Synchronmotor oder als Schrittmotor ausgefihrt sein und treibt die
von Parametern wie Mittelstellung, Ventilfunktion, Sollwert. Scheibe Uber ein spielarmes Getriebe an.

» Versorgungsdruck: -1bis 16 bar

» Versorgungsanschluss: G1/4; 1/4 NPT, ISO1

» Sollwertsignal: 4 bis 20 mA, O bis 10V, -5 bis +5V
» Durchflussmenge bis zu: max. 5.000 I/min

» Typischer Luftverbrauch Mittelstellung: 8 NI/min
» Ansprechzeit: 5ms

» Temperaturbereiche:
Umgebung: O bis +60 °C, Medium: +5 bis +60 °C

» StoBfestigkeit: DIN-EN 60068-2-67, 30g/18 StoBe
» Mehrere Ventilfunktionen (5/3; 3/2; 2/2)
» Lebensdauer: > 250 Millionen Vollhibe

Regelkreis - Serie VP60

Der neue Schrittmotor 9668 wurde komplett Uberarbeitet. Er ist fur
die Baureihe 82880 von IMI Buschjost geeignet und zeichnet sich durch
eine Reihe neuer Merkmale aus.

Betrdchtliche Verbesserung der Regelgite durch
werksseitige Kalibrierung des Schrittmotors

Der Motor erkennt "Reibung" und passt das
Drehmoment automatisch bis zum 2,5-fachen an

Die Stellungsrickmeldung kann auf O bis 20 mA
oder 4 bis 20 mA eingestellt werden

Die Versorgungsspannung betragt 24 Volt

5/3 Proportional-
Durchflussregelventil
mit offenem

Motorisiertes 2/2
Proportionalventil fir
offenen oder geschlossenen
Regelkreis - Serie 82880
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